SENSOR DE PRESION DE SILICIO DE BAJO COSTE

SALIDA DE VOLTIOS AMPLIFICADA. PARA PRESION
MANOMETRICA, ABSOLUTA Y DIFERENCIAL

+0,3 a =30 psi
+0,02 a +2 hares

Serie PX138

v Disponible para medicion
diferencial, manométrica
o absoluta

e Intervalp de salida con
precision de 5V

1 Compensacion de
temperatura exacta

v Excitacion de tension
constante

1 Para gases limpios y secos

El transductor de presion de la serie
PX138 utiliza sensores de silicio

de vanguardia micromecanizados
con técnicas de embalaje libres de
presion para proporcionar mediciones
de presién con compensacion de
temperatura de alta precision para
Gl trvions con e oo oy R R T
alimentacion regulada de 8 Vcg, el Wi | |
transductor PX138 proporciona una — ﬁg DISTRIBLGIAN
salida de 1 a 6 Vcc. También se pueden D:DLF DE PINES:

El modelo PX138-001D5V se muestra
5 en un tamano 2,5 veces superior a su
Tamano real. tamano real.

. . 1, +Vs
utilizar otras tensiones reguladas de 2/Gnd
27,4 i.Vsallda

7 a 16V, pero la salida variara en (1.08) D:D N/C
proporcion a la excitacion.

3,6 (0,14),
TIPICO
ESPECIFICACIONES
Tension de excitacion: l 122 | 140 Puerto A = absoluto
8 Vce (limites de 7 a 16 Vcc) O48) (22) Puerto B = calibrador o
Salida: 1 a 6 Vdc (@ 8 Vcc exc.) (0.85)
Linealidad e histéresis: Dimensiones: mm (pulg.) 27
+0,1% escala completa tipica, max. 0,5% i
(0,5% tip. max. 1% para rango de +0,3 psi)
Repetibilidad: +0,1% escala completa
tipica, méax. 0,3%
Balance cero: Diferencial de 3,5 +0,05 Vcc; PRESION MANOMETRICA/DIFERENCIAL N.° DE MODELO MEDIDORES COMPATIBLES
absoluta de 1 +0,1 Vcc.

MONTAJE DE
REMACHE DE

Para hacer su pedido visite es.omega.com/px138 para consultar precios y detalles

. +0,3 psi 0,02 bares PX138-0.3D5V DP24-E, DP25B-E, DP41-E
Temperatura de almacenamiento: -
-40 a 125 °C (-40 a 257 °F) +1 psi 0,069 bares PX138-001D5V | DP24-E, DP25B-E, DP41-E
g:nsg(%c(’)e(gezn;pfzrgty;)a compensada: +5 psi 0,34 bares PX138-005D5V | DP24-E, DP25B-E, DP41-E
Efectos de temperatura cero: =0,5% escala +15 psi 1,0 bares PX138-015D5V | DP24-E, DP25B-E, DP41-E

completa (+1% escala completa para 0,3 psi) RANGOS DE PRESION ABSOLUTA
Efectos del intervalo de temperatura:

+0,5% escala completa (1% escala 0 a 15 psia 0 a 1,0 bares PX138-015A5V | DP24-E, DP25B-E, DP41-E
Comrfl?ta para 0,3 psi) 3 0 a 30 psia 0a?2,1bares | PX138-030A5V | DP24-E, DP25B-E, DP41-E
sg%s;%?ade prueba: >3x presién a escala Completo de serie con manual del operador.

L ) L Ejemplo de pedido: PX138-001D5V, sensor de presion de silicio con salida de tension con
sg%s;%?ade rotura: >5x presion a escala un rango de calibrador/diferencial de +1 psi.
Presion en modo comun: 50 psi ACCESORIOS
Compatibilidad de medios: Para uso con 3
gases compatibles con silicio, nailon con N.° DE MODELO DESCRIPCION
fibra de vidrio y ceramica de alimina PST-8 Alimentacion de 8 Vcc
f;‘;"veei‘g’; ,‘;'3,1%%’;{2’;‘5‘;"‘“ CX136-4 CX136-4 Conector de 4 contactos

B-85



