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Termopozos

U Acero inoxidable 316
U  Conexión de procesos 

R1/2 (½" BSPT)
U  Tubo de 11 mm de DE 

con 7 mm de DI para 
sondas de diámetro 
6 mm o 1⁄4"

U  Rosca hembra G1/4 
(1⁄4" BSPP) para la 
conexión de la sonda

Serie FTW

La gama de termopozos 
de construcción soldada de acero 
inoxidable de OMEGA han sido 
diseñados para su uso con nuestros 
sensores de Pt100 o termopares de 
6 mm y 1⁄4" de diámetro.
Se ajustan perfectamente a 
aquellas aplicaciones en las que el 
sensor deba extraerse sin afectar al 
proceso, como por ejemplo en tubos 
y depósitos.

Todos los 
modelos se 
muestran en un 
tamaño inferior 
al real.

Póngase en contacto con el departamento de ventas para conocer longitudes, diámetros, materiales y adaptadores no estándar. 
Ejemplo de pedido: FTW-G4-11-230-R2, pozo termométrico fabricado con longitud de inserción de 230 mm y adaptador de proceso de BSPT de 1⁄2".

FTW-G4-11-80-R2 FTW-G4-11-230-R2 FTW-G4-11-380-R2
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Para hacer su pedido, visite es.omega.com/ftw para consultar precios y detalles
N.º de modelo Longitud de inserción Longitud del sensor

FTW-G4-11-80-R2 80 150
FTW-G4-11-380-R2 230 300
FTW-G4-11-380-R2 380 450
FTW-G4-11-530-R2 530 600

N.º de modelo Descripción

SSLK-M60-14P Prensaestopa de compresión de acero inoxidable para sonda de 6 mm
BRLK-14-14P Prensaestopa de compresión de latón para sonda de 6 mm

Accesorios


